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Révision novembre 29 avril 2024
SECTION 233300 – ACCESSOIRES DE CONDUITS D'AIR
1.1 REGISTRES COUPE-FUMÉE 
A. Moteurs de registres : action [proportionnelle] [ou] [tout ou rien].  
1. Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.
2. Tension :  les servomoteurs tout ou rien doivent être à [24 V c.a.] [120 V c.a.].  Les servomoteurs proportionnels doivent fonctionner avec une tension de 24 V c.a.
Homologations :  
UL 873 ou UL 60730, UL 2043, ISO 9001.  
[<NYC Office of Technical Certification and Research> <norme locale> si nécessaire.]  
3. Les servomoteurs des registres des nouvelles constructions doivent être fournis par le fabricant des registres
conformément aux exigences de la norme UL 555S.  
4. Couplage :  collier de serrage à double écrou en V avec berceau denté en V.  Les brides et les vis de pression en aluminium ne sont pas acceptées.
5. Protection contre les surcharges :  microprocesseur ou contrôleur de moteur électronique assurant une protection contre les surcharges en cas de blocage avant que la rotation complète ne soit atteinte.  Le servomoteur doit être mis hors tension électroniquement à pleine ouverture pour éliminer la génération de bruit.
6. Température nominale : le servomoteur doit être homologué UL 555S par le fabricant du registre pour [250  degrés F (121 degrés C)] [350 degrés F (176 degrés C)].
7. Les servomoteurs proportionnels de registres coupe-fumée doivent répondre à toutes les exigences spécifiées ci-dessus et doivent moduler l'ouverture de 0 à 100 % en réponse à un signal de positionnement de 2 à 10 V c.c.   Un signal de sortie d'asservissement de 2 à 10 V c.c. doit être disponible pour l'indication de la position. Un mécanisme de surpassement manuel et de verrouillage doit être prévu en cas de panne d'alimentation.
8. Le fabricant s’engage à garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production, dont les deux premières années sans condition.
B. Accessoires :
1. [Des contacts auxiliaires intégrés] [Des interrupteurs pour lames de registre] doivent être fournis avec tous les servomoteurs, si nécessaire. 
2. Dispositifs d'essai
[Un interrupteur d'essai [momentané] [à clé] avec des voyants indiquant la position ouverte et fermée doit être monté [là où c'est indiqué].  
[Un module d'essai de registre à distance BACnet doit être fourni afin de déclencher un essai par une seule commande BACnet.  Les résultats, réussite ou échec, doivent être communiqués au régulateur BACnet par le réseau MS/TP RS 485 BACnet.  Le module d'essai à distance doit être homologué UL 60730.]
1.2 REGISTRES COUPE-FEU ET COUPE-FUMÉE COMBINÉS 
A. Moteurs de registres : action [proportionnelle] [ou] [tout ou rien].  
1. Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.
2. Tension :  les servomoteurs tout ou rien doivent être à [24 V c.a.] [120 V c.a.].  Les servomoteurs proportionnels doivent fonctionner avec une tension de 24 V c.a.  
Homologations :  
UL 873 ou UL 60730, UL 2043 ISO 9001.  
[<NYC Office of Technical Certification and Research> <norme locale> indiquée si nécessaire.]  
3. Les servomoteurs des registres des nouvelles constructions doivent être fournis par le fabricant des registres conformément aux exigences des normes UL 555 et UL 555S.  
4. Couplage :  collier de serrage à double écrou en V avec berceau denté en V.  Les brides et les vis de pression en aluminium ne sont pas acceptées.
5. Protection contre les surcharges :  microprocesseur ou contrôleur de moteur électronique assurant une protection contre les surcharges en cas de blocage avant que la rotation complète ne soit atteinte.  Le servomoteur doit être mis hors tension électroniquement à pleine ouverture pour éliminer la génération de bruit.
6. Température nominale : le servomoteur doit être homologué UL 555S par le fabricant du registre pour [250  degrés F (121 degrés C)] [350 degrés F (176 degrés C)].
7. Les servomoteurs proportionnels de registres coupe-fumée doivent répondre à toutes les exigences spécifiées ci-dessus et doivent moduler l'ouverture de 0 à 100 % en réponse à un signal de positionnement de 2 à 10 V c.c.   Un signal de sortie d'asservissement de 2 à 10 V c.c. doit être disponible pour l'indication de la position. Un mécanisme de surpassement manuel et de verrouillage doit être prévu en cas de panne d'alimentation.
8. Le fabricant s’engage à garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production, dont les deux premières années sans condition.
B. Accessoires :
1. [Des contacts auxiliaires intégrés] [Des interrupteurs pour lames de registre] doivent être fournis avec tous les servomoteurs, si nécessaire.  
2. Dispositifs d'essai
[Un interrupteur d'essai [momentané] [à clé] avec des voyants indiquant la position ouverte et fermée doit être monté [là où c'est indiqué].  
[Un module d'essai de registre à distance BACnet doit être fourni afin de déclencher un essai par une seule commande BACnet.  Les résultats, réussite ou échec, doivent être communiqués au régulateur BACnet par le réseau MS/TP RS 485 BACnet.  Le module d'essai à distance doit être homologué UL 60730.]
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