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Zsalumozgaté hajtémdi, zsaluk mozgatdséahoz,
éplletgépészeti alkalmazasra

* Maximdlis zsaluméret kb. 1.5 m?

* Hajtém(i forgatbnyomatéka 8 Nm
* Névleges fesziiltség AC 100...240 V
* Vezérlés nyit/zér, 3 pontos

* Hajtomi futasideje 20 s

M(szaki adatok

Elektromos adatok

M(ikodési adatok

Biztonsagi adatok

Technical data sheet NMD230A

Névleges feszlltség AC100...240V

Névleges feszlltséghez tartoz6 frekvencia 50/60 Hz

Névleges feszlltségtartomany AC85..265V

Energiafogyasztas miikédés alatt 3W

Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 1TW

Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 5.5VA

Tapellatas/vezérlés csatlakozasa Kabel 1 m, 3x 0.75 mm?

Parhuzamos miikddés Igen (vegye figyelembe a
teljesitményadatokat)

Hajtémd forgatényomatéka 8 Nm

Hajtém{ mozgasiranya

valaszthatd 0 (6ramutatd jarasaval ellentétes
forgdsirdny) /1 (dramutaté jarasaval
megegyezd forgasirany) kapcsoléval

Kézi fellilbiralas

lezarhat6 nyomégombbal

Elfordulasi szog

Max. 95°

Elfordulasi sz6g megjegyzés

mindkét oldalon korlatozhat6, mechanikusan
bedllithatd végallasitkdzdkkel

Hajtémd futasideje

20s/90°

A hajtémi hangteljesitményszintje

55 dB(A)

Mechanikus kapcsol6das

Univerzalis régzitébilincs, megfordithat6
10...20 mm

Poziciéjelzés

Mechanikus, dugaszolhaté

IEC/EN érintésvédelmi osztaly

II, megerdsitett szigetelés

UL védelmi osztaly

II, megerdsitett szigetelés

IEC/EN védelmi szint IP54

NEMA/UL védelmi szint NEMA 2

Burkolat UL 2-es burkolattipus

EMC CE a 2014/30/EU alapjén

Kisfesziiltségu iranyelv CE a2014/35/EU alapjan

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/

CSA E60730-1 szerint

A hajtém UL jeldlése fiigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL
kompatibilitasatol.
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Miiszaki adatok

Biztonsagi adatok  Higiéniai teszt

Tomeg Toémeg

Biztonsagi megjegyzések

A\

Termékjellemz6k

Egyszer( kozvetlen felszerelés
Kézi feliilbiralas

Bedllithat6 elfordulasi sz6g

Magas funkcionalitdsi megbizhatéség

Tartozékok

Elektromos tartozékok

Technical data sheet NMD230A

AVDI 6022 1. rész / SWKI VA 104-01 szerint,
tisztithato és fert6tlenithetd, alacsony
kibocsatasu

Miivelet tipusa 1. tipus
Tapellatas/vezérlés névleges impulzus- 4 kv
feszilltsége

Szennyezési szint 3

Max. 95% RH, nem kondenzalédé
-30...50°C [-22...122°F]

-40...80°C [-40...176°F]
karbantartdsmentes

Kdrnyezeti paratartalom

Kérnyezeti h6mérséklet

Tarolasi h6mérséklet

Karbantartasi igény

0.87 kg

Ez az eszk6z helyhez kotott f(itd-, szell6z6- és légkondicional6 rendszerekhez késziilt, és nem
hasznalhat6é a megadott alkalmazasi teriletétdl eltéré modon, kildondsen replilégépekben
vagy barmi mas légi kozlekedési médokban.

A kultéri alkalmazasokra csak akkor van lehetdség, ha az eszkdz nincs kdzvetlenil kitéve
(tenger)viznek, hénak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint
biztositott, hogy a kérnyezeti koriilmények mindenkor az adatlapnak megfelel§
kiiszobértékeken belll maradnak.

Vigyézat: Haldzati feszultség!

A beszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjik,
figyeljen az 6sszes érvényes torvényi vagy intézményi el8irasra.

A késziiléket kizarélag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznalé cserélhet ki vagy szerelhet meg.

A kabeleket tilos eltavolitani a készllékbdl.

A forgatényomaték-igény kiszamitasahoz be kell tartani a zsalugyartok keresztmetszetre és
szerkezetre, valamint a beszerelési helyzetre és szell6zésre vonatkozé specifikdcidit.

A készulék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyutt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kdvetelményt.

Univerzalis régzit6bilinccsel egyszer(ien kdzvetlenul a zsalutengelyre szerelhetd; a mellékelt
elfordulas elleni védelemmel megakadalyozhaté a hajtém elfordulésa.

A kézi feluliras nyomégombbal megvalésithaté (a fogaskerék mindaddig ki van akasztva, amig
a gombot nyomva tartjak vagy zdrva marad).

Az elforduldssz6g mechanikus titk6z6kkel allithatd be.

A hajtémi tulterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs sziikség végallaskapcsolé és automatikus
Utkozdk alkalmazasara, amikor eléri a végzard elemet

Leirds Tipus
Segédkapcsold 1x SPDT felerdsithet6 S1A
Segédkapcsold 2x SPDT felerdsithet6 S2A
Helyzetjelz6 potenciométer 140 Q felerdsithetd P140A
Helyzetjelz6 potenciométer 1 kQ felerGsithetd P1000A
Helyzetjelz6 potenciométer 10 kQ felersithetd P10000A
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Tartozékok

Mechanikus tartozékok

Elektromos beszerelés

Vezetékszinek:
1 =kék
2=barna

3 =fehér

Kapcsolasi rajz

AC 230V, nyit/zar
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Technical data sheet

NMD230A

Leiras Tipus
Forgattylkar standard régzit6bilincshez (megfordithato) AH-20
Tengely-meghosszabbitas 240 mm 20 mm ¢12...21 mm CrNi AV12-25-1
zsalutengelyhez

Tengely-meghosszabbitas 240 mm 20 mm ©8...22.7 mm AV8-25
zsalutengelyhez

GOmbcsuklé KH8 zsalu-emel6karhoz KG8
GOmbcsuklé KH8 / KH10 zsalu-emel6karhoz KG10A
Zsalu-emel&kar Horonyszélesség 8.2 mm, Rogzitési tartomany 10...18  KH8

mm

Régzitbbilincs, egyoldalas, Rogzitési tartomany 28...26 mm, 20 darabos ~ K-ENSA
multipack csomag.

Elfordulas elleni mechanizmus 180 mm, 20 darabos multipack csomag.  Z-ARS180
Alakzaré betét 10x10 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF10-NSA
Alakzaré betét 12x12 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF12-NSA
Alakzard betét 15x15 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF15-NSA
Alakzard betét 16x16 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF16-NSA
Helyzetjelz6, 20 darabos multipack csomag. Z-P1
Régzitbbilincs, egyoldalas, Rogzitési tartomany #8...26 mm, betéttel, 20 K-ENMA
darabos multipack csomag.

Régzit6bilincs, megfordithatd, Rogzitési tartomany 28...20 mm K-NA
Alakzaré betét 8x8 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF8-NMA
Alaplemez meghosszabbitas NM..A - NM..-hez Z-NMA

Vigyézat: Halézati feszlltség!

Parhuzamosan mds hajtdm(iveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a

teljesftményadatokat.

AC 230V, 3 pontos
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Méretek
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CrNi-b6l (INOX) késziilt kerek tengely o5 121 M
hasznélata esetén: 12...20 mm
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