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Forgbhajtéma forgészelepekhez és

pillangészelepekhez

* Hajtém(i forgatényomatéka 20 Nm

* Névleges fesziiltség AC/DC 24 V
* Vezérlés modulélé6 2...10 V

» Allssvisszajelzés 2...10V

* Hajtém(i futasideje 35 s

M(iszaki adatok

Technical data sheet SRC24A-SR-5

Elektromos adatok  Névleges fesziiltség

AC/DC24V
Névleges fesziiltséghez tartoz6 frekvencia 50/60 Hz
Névleges fesziiltségtartomany AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Energiafogyasztas mlkodés alatt 35W
Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 1.5W
Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 6 VA

Tapellatas/vezérlés csatlakozasa

Kabel 1 m, 4 x 0.75 mm?

Parhuzamos mdkodés

Igen (vegye figyelembe a teljesitményadatokat)

Mikodési adatok  Hajtom( forgatényomatéka

20 Nm
Y mlkddési tartomany 2..10V
Bemeneti ellendllas 100 kQ
U pozicié-visszajelzés 2..10V
U pozicié-visszajelzés megjegyzés Max. 1 mA
Pozici6 pontossaga +5%
Kézi feltlbiralas lezarhaté nyomégombbal
Hajtém( futdsideje 35s/90°
A hajtému hangteljesitményszintje 55 dB(A)

Pozicidjelzés

Mechanikus, integralt, kétszakaszos

Biztonségi adatok  IEC/EN védelmi osztaly

111, szintd biztonsag, kiiléndsen alacsony
fesziiltség (SELV)

Tépforras UL Class 2 Supply
IEC/EN védelmi szint IP54
NEMA/UL védelmi szint NEMA 2

Burkolat UL 2-es burkolattipus

EMC CE a 2014/30/EU alapjan

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/

CSA E60730-1 szerint
A hajtému UL jeldlése fiigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL kompatibilitasatol.

Mivelet tipusa 1. tipus
Tapellatas/vezérlés névleges impulzus- 0.8 kV
fesziiltsége

Szennyezési szint 3

Koérnyezeti paratartalom

Max. 95% RH, nem kondenzal6do

Koérnyezeti h6mérséklet

-30...50°C [-22...122°F]

Tarolasi hémérséklet

-40...80°C [-40...176°F]

Karbantartasi igény

karbantartasmentes

Mechanikus adatok  Karimacsatlakozas

FO5

Témeg Tomeg

1.0kg
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BELIMO

Biztonsagi megjegyzések

A

Termékjellemzdk

M(ikédési méd
Egyszer( kdzvetlen felszerelés
Kézi feltlbiralas

Bedllithat6 elfordulasi szog

Magas funkcionalitdst megbizhat6sag

Tartozékok

Elektromos tartozékok

Elektromos beszerelés

Vezetékszinek:

1 =fekete

2 =piros

3 =fehér

5 =narancssarga

Technical data sheet SRC24A-SR-5

* Ez az eszkoz helyhez kétott f(it6-, szell6z6- és 1égkondicionalé rendszerekhez késziilt, és nem
hasznalhat6 a megadott alkalmazasi teriletétdl eltéré maédon, kiléndsen repiilégépekben
vagy barmi mas |égi kézlekedési médokban.

+ Akultéri alkalmazasokra csak akkor van lehet8ség, ha az eszkdz nincs kdzvetlendl kitéve
(tenger)viznek, hénak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint biztositott,
hogy a kérnyezeti koriilmények mindenkor az adatlapnak megfelel8 kiiszébértékeken beliil
maradnak.

* Abeszerelést kizarolag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kovetni
kell minden t6rvényi alkalmazandé intézményi beszerelési elGirast.

+ Aforgasirany megvaltoztatasara szolgal6 kapcsolét kizarélag az arra feljogositott
szakemberek dllithatjak. A forgasirany kiiléndsen a fagyvédelmi kdrben nem fordithaté meg.

+ Akésziléket kizarélag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznalé cserélhet ki vagy szerelhet meg.

+ Akabeleket tilos eltavolitani a készulékbdl.

+ Akésziilék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egytt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kdvetelményt.

A hajtomu 0...10 V feszliltségu, szabvanyos vezérlg jellel van csatlakoztatva, és a vezérld jel altal
megadott helyzetbe mozog. U mérési fesziiltség a szelep 0.5...100%-os poziciéjanak elektromos
kijelzését szolgdlja, valamint mas hajtémvek vezérld jeleként is szolgdlhat.

Egyszer( kozvetlen telepités rogzitéperemmel a forgdszelepre vagy pillangdszelepre. A
beszerelés irdnya az 6sszekotéelemhez képest 90°-0s [épésekben kivéalaszthato.

A kézi felulirds nyomégombbal megvalésithaté (a fogaskerék mindaddig ki van akasztva, amig a
gombot nyomva tartjak vagy zarva marad).

Az elfordulasszog mechanikus titkdzdkkel allithato be.

A hajtémi tllterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs sziikség végalldskapcsold és automatikus
Utkoz8k alkalmazasara, amikor eléri a végzard elemet

Leiras Tipus
Segédkapcsold 1 x SPDT feler6sithetd S1A
Segédkapcsold 2 x SPDT felerGsithetd S2A
Helyzetjelz6 potenciométer 140 Q felerdsithetd P140A
Helyzetjelz6 potenciométer 200 Q felerdsithetd P200A
Helyzetjelz6 potenciométer 500 Q felerdsithet6 P500A
Helyzetjelz6 potenciométer 1 kQ felerdsithetd P1000A
Helyzetjelz6 potenciométer 2.8 kQ feler6sithetd P2800A
Helyzetjelz6 potenciométer 5 kQ felerdsithetd P5000A
Helyzetjelz6 potenciométer 10 kQ felerésithet6 P10000A

Ellatés a biztonségosan levélasztd transzformétorrdl.
Parhuzamosan mas hajtém(iveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a teljesitményadatokat.
Aforgésirany kapcsold fedett. Gyari bedllitas: forgasirany Y 2.
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Kapcsoldsi rajz

AC/DC 24V, folytonos Fellilirds vezérlése (fagyvédelmi
aramkor)
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Tovabbi dokumentaci6é

* Teljes termékvalaszték vizes alkalmazésokhoz

* Adatlapok forgé csapokhoz és pillangészelepekhez

* Beszerelési Gtmutaték hajtémvekhez és/vagy forgdcsapokhoz és pillangdszelepekhez
+ Altalanos megjeqgyzések a projekttervezéshez
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