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Modulerande spjalistalldon for justerspjall i
tekniska byggnadsinstallationer

» Spjallstorlek upp till ungefar 4 m?
* Vridmomentmotor 20 Nm

* Nominell spanning AC/DC 24V

* Styrning modulerande 2...10V

* Lagesaterforing 2...10 V

Tekniska data

Elektriska data Nominell spadnning

AC/DC24V
Nominell spanningsfrekvens 50/60 Hz
Nominellt spanningsomrade AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Effektforbrukning i drift 2W
Effektférbrukning i vilolage 0.4W

Effektférbrukning for ledningsdimensionering 4 VA

Anslutning férsérjning / styrning

Kabel 1 m, 4x 0.75 mm?

Funktionsdata Vridmomentmotor

Parallelldrift Ja (observera prestandadata)
20 Nm

Driftsvillkor Y 2..10V

Ingédngsmotstand 100 kQ

Lagesaterforing U 2.0V

Lagesaterforing U, anteckning Max. 1 mA

Lagesnoggrannhet +5%

Rorelseriktning av motor

valbar med brytare 0/1

Rorelseriktning, Anteckning

Y =0 V: Vid brytarldge 0 (ccw-rotation) /1 (cw-
rotation)

Manuell tvangsstyrning

med tryckknapp, kan lasas

Vridvinkel

Max. 95°

Vridvinkel (Anteckning)

kan begransas pa bada sidor med justerbara
mekaniska stoppklackar

Gangtid motor

150s/90°

Motornljudeffektniva

45 dB(A)

Spindelférare

Universalkldmkoppling reversibel 10...20 mm

Lagesindikering

Mekaniskt, instickbart

Sakerhetdata  Skyddsklass IEC/EN

11, sakerhetsklenspanning (SELV)

Stromkalla UL Class 2 Supply

Skyddsklass IEC/EN IP54

Skyddsklass NEMA/UL NEMA 2

Kapsling UL kapsling-typ 2

EMC CE i enlighet med 2014/30/EU
Lagspanningsdirektiv CE i enlighet med 2006/95/EC
Certifiering IEC/EN IEC/EN 60730-1 och IEC/EN 60730-2-14
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Tekniska data

Sékerhetdata UL Approval cULus i enlighet med UL60730-1A,
UL60730-2-14 och CAN/CSA E60730-1
UL-maérkningen pa stalldonet beror pa
produktionsplatsen, men enheten ar UL-markt

i vilket fall
Hygientest Enligt VDI 6022 del 1/SWKI VA 104-01,
rengoringsbar och desinficerbar, ldga utslapp
Driftsatt Type 1
Nominell impulsspanning forsérjning / 0.8 kv
styrning
Nedsmutsningsgrad 3
Omgivningsfuktighet Max. 95% RH, icke-kondenserande
Omgivningstemperatur -30...50°C [-22...122°F]
Lagringstemperatur -40...80°C [-40...176°F]
Underhall underhallsfri
Vikt  Vikt 0.95 kg

Sakerhetsanvisningar

och luftbehandlingssysten och far inte anvandas utanfor det specificerade
applikationsomradet, speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.

+ Utomhusapplikation: endast majligt ifall inget (sj6)vatten, sng, is, solstralning eller
aggressiva gaser stor anordningen direkt och att det ar sakerstallt att
omgivningsférhallandena alltid forblir inom de tréskelvarden som framgar i databladet.

* Endast behoriga specialister far genomfora installationen. Alla applicerbara juridiska eller
institutionella installationsféreskrifter maste féljas under installation.

+ Enheten far endast ppnas pa tillverkarens plats. Den innehaller inte nagra delar som kan
kan bytas ut eller repareras av anvdndaren.

+ Kablar far inte tas bort fran enheten.

* For att berdkna nodvandigt vridmoment maste specifikationerna fran spjalltillverkarna
betraffande tvérsnitt, konstruktion, installationslage och ventilationsforhallanden
observeras.

+ Enheten innehaller elektriska och elektroniska komponenter och far inte kasseras med
hushallsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav maste observeras.

f * Den har enheten har utformats fér anvandning i stationdra uppvarmnings-, ventilations-

Produktfunktioner

Driftldige  Stélldonet &r anslutet med en standard styrsignal pa 0...10 V och drivs till positionen
definierad av styrsignalen. Matspanningen U anvands for den elektriska indikationen av
spjallaget 0...100% och som styrsignal for andra stalldon.

Enkel direktmontering  Enkel direktmontering pa spjallaxeln med en universalklimkoppling levererad med en
antirotationsenget for att forhindra stélldonet fran att rotera.

Manuell forbikoppling  Manuell forbikoppling med tryckknapp méjlig (vaxeln ar frikopplad sa lange som knappen &r
nedtryckt eller forblir Iast).

Justerbar vridvinkel  Justerbar vridvinkel med mekaniska stoppklackar.

Hog funktionell palitlighet  Stalldonet ar dverbelastningsskyddat, kraver inga andldgesbrytare och stoppar automatiskt
nar stoppklacken har natts.
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Tillbehor

Elektrisk installation

Ledningsfarger:
1 =svart
2=rod

3=vit
5=orange

Elektriska tillbehor

Mekaniska tillbehér

Technical data sheet

SM24A-SR

Beskrivning Typ
Hjalpbrytare 1x SPDT tilldgg S1A
Hjalpbrytare 2x SPDT tilldgg S2A
Aterforingspotentiometer 140 Q tillagg P140A
Aterforingspotentiometer 1 kQ tilligg P1000A
Aterforingspotentiometer 10 kQ tilligg P10000A
Signalomvandlare spanning/strémstyrka 100 kQ 4...20 mA, matning AC/  Z-UIC
DC24V

Lagesstallare for vdiggmontering SGA24
Lagesstallare for inbyggd montering SGE24
Lagesstallare for frontpanelmontering SGF24
Lagesstallare fér vdiggmontering CRP24-B1
Beskrivning Typ
Stalldonsarm for standardklamkoppling (reversibel) AH-20
Axelférlangare 240 mm @20 mm for spjallaxel 12...21 mm CrNi AV12-25-1
Axelférldngare 240 mm @20 mm for spjallaxel 8...22.7 mm AV8-25
Kulled Iamplig for spjallarm KH8 KG8
Kulled |amplig for spjallarm KH8/KH10 KG10A
Spjallarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklambygel diameter #10...18 KH8

mm

Kldmkoppling ensidig, universalkldmbygel diameter ¢8...26 mm, K-ENSA
Multipack 20 st.

Kldamkoppling ensidig, universalklambygel diameter 812...26 mm, for K-ENSA-I
CrNi-axel (INOX), Multipack 20 st.

Kldmkoppling reversibel, universalkldmbygel diameter 10...20 mm K-SA
Vridsdkring 180 mm, Multipack 20 st. Z-ARS180
Vridsakring 230 mm, Multipack 20 st. Z-ARS230
Forminsats 10x10 mm, Multipack 20 st. ZF10-NSA
Forminsats 12x12 mm, Multipack 20 st. ZF12-NSA
Forminsats 15x15 mm, Multipack 20 st. ZF15-NSA
Forminsats 16x16 mm, Multipack 20 st. ZF16-NSA
Monteringssats for ldnkningsdrift for platt installation ZG-SMA
Lagesindikator, Multipack 20 st. Z-P1
Forlangning av basplatta for SM..A to SM../AM../SMD24R Z-SMA

Matning fran isolerande transformator.
Parallellanslutning av andra stélldon méjlig. Observera prestandadatan.
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Elektrisk installation

Kopplingsscheman
AC/DC 24V, modulerande
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